
カメラ・画像・音声ケーブル

コンタクト配列
12

※メスコンタクト結合面より見た図です。
◎は同軸線となります。
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クロ（AWG22）

クロ（AWG32）75Ω

シロ（AWG32）75Ω

アカ（AWG32）75Ω

ハイ（AWG30）

アオ（AWG30）

ダイ（AWG32）

アカ（AWG22）

結線図

＊ケーブル料金の小数点以下は切り捨て

＋基本単価■単価計算方法 ケーブル料金（ケーブル単価×必要m数）＝ 通常単価

■単価計算例
商品型番：ACJH-SP-A-1.8

の場合
＋基本単価　¥7,400 ＝ケーブル単価×必要m数　¥1,250×1.8m 通常単価　¥9,650

コネクタ
タイプ

形状仕様
タイプ 外形イメージ図 ケーブルタイプ 指定長（m）

¥通常単価

基本単価 ケーブル
単価/m

ACJH

SP
(メスプラグ・
オスプラグ)

オスプラグメスプラグ

指定長

A
平河ヒューテック
UL20379-Fx-
TVCCX-8-AL

ULファイルNo. : 
E35664

0.2

～

25

0.1m毎に
指定可

7,400 1,250

JSP
(中継用メス・
オスプラグ)

オスプラグ中継用メス

指定長

7,394 1,250

SJP
(メスプラグ・
中継用オス)

指定長

メスプラグ 中継用オス

7,386 1,250

JSJP
(中継用メス･
中継用オス)

中継用メス 中継用オス

指定長

7,380 1,250

ストレートプラグ同士の勘合はできません。中継する場合は、ストレートプラグと中継用の組み合わせでご選定ください。

旧B2143 仮0000

カメラ対応ケーブル
ミスミ

6～10本

5

１～5本

3

1本単位

コネクタタイプ
ー

形状仕様タイプ
ー

ケーブルタイプ
ー

指定長（m）

ACJH SP A 10

・ 対応カメラ型番については下記結線図、及び目的に応じて
ご選定下さい。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

● 一般的なアナログＣＣＤカメラに対応可能です。
(適合メーカー・型番についてはカメラメーカー仕様・
結線図をご確認下さい)
● 本商品は0.2～25mまで0.1m単位での長さ指定が
可能です。
● 適切な長さ指定によりノイズ対策、コストの高い
ケーブルのコストダウンにもなります。

CCDカメラ対応の自由長ケーブルです。
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機
器
対
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ケ
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ブ
ル

PLC対応
ケーブル

タッチパネル
対応ケーブル

リレー
ターミナル
対応ケーブル

ACサーボ
モータ対応
ケーブル

I/Oボード対応
ケーブル

画像センサ
対応ケーブル

センサ対応
ケーブル

Webなら機器対応ケーブル多数取扱！！

WEBなら当日・翌日出荷3万点以上！！
●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

検索ミスミ VONA 配線部品
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